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Vuosittaisesta visuaalisesta tarkastuksesta jatkuvaan 
kunnonvalvontaan yhteistyössä SEW-EURODRIVE Oy:n 
asiantuntijan kanssa. Asennus ja käyttöönotto asiakkaan 
tilassa. Konfigurointi voidaan tehdä myös ennen 
anturin toimitusta. Helppokäyttöinen, sisäänrakennettu 
Smartweb-käyttöliittymä. 

Anturissa on esimääritetyt raja-arvot (Teach-In-tilassa) ja 
esimääritetyt mittausparametrit. Komponenttikohtaiset 
trendi- ja värähtelytiedot. Saat myös helposti etäyhteyden 
SEW-asiantuntijaan. Minimoi seisokit ja havaitse ajoissa 
järjestelmäsi mahdolliset häiriötilanteet. 

Teknisiä tietoja

→ Vierintälaakerit    
  

→ Epätasapaino

→ Linjausvirheet

→  Iskut

→  Ryntötaajuudet

→     Kytkimen välykset 
   

DUV40A 
kunnonvalvonta-anturi

Ohjelmoitavalla kunnonvalvonta-anturilla saat  värähtely- ja lämpötilatietoa 
käyttölaitteistasi vuorokauden kaikkina aikoina. 

Sisäinen anturitekniikka

Värähtely Taajuusalue 0,8 Hz - 10 kHz
Mittausalue ± 50 g
Kiihtyvyysanturi (pietsosähköinen kiihtyvyysanturi)

Ympäristön lämpötila Mittausalue –20 °C - + 70 °C

Mittaaminen

Mittaustoiminnot Kiihtyvyys
Nopeustiedot
Lämpötila
Prosessiparametrit (esim. nopeus, kuormitus ja paine)

Diagnosointityökalut Aikasignaali, verhokäyrä, spektri- ja trendianalyysi, nopeus- ja taajuusseuranta

Ominaisarvot (aika- ja taajuusalueet)

Määritellyt ominaisarvot DIN/ISO 10816
Lasketut ominaisarvot RMS, frequency-selective RMS, constant component, peak, peak-to-peak, 

crest factor, Wellhausen count, carpe t level, condition guard
Muut käyttäjän määrittämät ominaisarvot ovat mahdollisia.

Muisti

Ohjelma ja tiedot 64 MB RAM, 128 MB flash

Tulot ja lähdöt

Tulot 2 analogista tuloa (0 – 10 V / 0 – 24 V / 0 – 20 mA / 3 – 20 mA), taajuusalue 0-500 
Hz, 12 bittinen 1 digitaalitulo (0 – 30 V, 0.1 Hz – 50 kHz)

Lähdöt 1 analoginen lähtö (0 – 10 V / 0 – 20 mA / 4 – 20 mA), 12 bittinen
1 kytkentälähtö (avoin kollektori, maks. 1 A, 28 V)
Lisävarusteena galvaaninen eristys tulojen ja lähtöjen välillä

Liitännät

Ohjaus 2 kapasitiiviset painikkeet (oppimistila, hälytyksen nollaus, uudelleenkäynnistys, 
tehdasasetukset)

Näyttö 1 LED tila- ja hälytysnäytölle
1 LED vahvistuspainikkeille
2 LED-valoa tiedonsiirtonäytölle

Kommunikointi Ethernet 100 Mb/s
OPC-UA

Sähköliitännät 3 x M12-pistoliitintä, digitaaliset tulot/lähdöt, analoginen tulo ja Ethernet

Muut

Kotelo Lasikuituvahvistettu muovi
Kiinnitys Kuusiokoloruuvi M6 x 45

Kiinnityspinta: 25 mm Ø

Virrankulutus < 200 mA 24 V
Käyttölämpötila –20 °C - + 70 °C

11 – 32 VDC tai Power over Ethernet (PoE) perustuen 802.3af tilaan A
Mitat 44 mm x 57 mm x 55 mm
Paino Noin 210 g
Suojausluokka IP67
Käyttöjärjestelmä Embedded Linux

Ohjelmisto FAG SmartWeb, FAG SmartUtility Light tai valinnaisesti FAG SmartUtility
Kielet: englanti, saksa, kiina, espanja, ranska

Vaurioiden havaitseminen
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Käyttötekniikan kokonaisvaltainen huoltokumppani

Palveluita vaihteen koko elinkaaren ajaksi. Palveluvalikoimaamme kuuluvat 
muun muassa  vaihdehuolto, ennakoivan kunnossapidon mittaukset ja 
tarkastukset sekä kenttähuolto - kaikki yhdeltä  kumppanilta!

Huollon asiantuntijamme tavoitat 24/7 numerosta 0400 175 550.
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