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Anderungsinformation:
Kap. /Seite Beschreibung (Anderungen zur letzten Ausgabe) Anderungsnr.
2/8;3/12;4/13;5
/14;
7/21;10/24; 11 | Freigabe SEW GearOil Poly CN1 Reihe
125
12 /26; 14 /28
217,312 Freigabe Shell Omala S2 GX Plus Reihe
2/9; 15/29; 15 /30 | Freigabe Shell Omala S4 GXV Plus Reihe
21 /11 Weitere freigegebene Schmierstoffe:
' Petro Canada Enduratex Synthetic EP Reihe
3/12 Aufnahme Flachgetriebe Reihe FO.
4/13 Aufnahme Flachgetriebe Reihe FL.9
Kegelradgetriebe (K.9) Aufnahme Mobil Synthetic Gear Oil 75W 90,
5/14 ) : o
Einsatzbereich ab - 40° C 251001
6/15 Freigabe SEW GearQil Base 680 S BR1 - Schneckenradgetriebe
9/22 Aufnahme Spiroplangetriebe Reihe W02-03
10 /23 Spiroplangetriebe (W.9) Erweiterung WES.9 - Aufnahme Mobil Synthetic
Gear Oil 75W 90, Einsatz Bereich ab - 40°C
13 /26 PS-C Getriebe Erweiterung CLP-Ole mit PSS (VG 220)
15 /28-29-30 F_reigape SEW GearFIuid_ Poly 220 E1: Schmierstoff mit leichter
biologischer Abbaubarkeit.
17 /132 Aufnahme Zykloidgetriebe Reihe

Aufnahme: schmierstoffspezifischer Hinweis ,SPC* flr
- SEW GearOil Synth H1 E1 -220; -460

- Castrol Optileb GT -220; -460

- Castrol Optileb HY -32; -68
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1. Einleitung / Anwendungsbereich

Das vorliegende Dokument beschreibt die freigegebenen/empfohlenen Schmierstoffe fiur SEW-EURODRIVE
Getriebebaureihen. Die Freigaben/Empfehlungen haben weltweite Gultigkeit.

Werden abweichende Schmierstoffe in den Getrieben und/oder bei anderen als den empfohlenen
Temperaturbereichen eingesetzt, so Ubernimmt SEW hierfiir keine Gewahr.

Schmierstoffe fir Standardgetriebe unterliegen der Zulassungspflicht, die Freigabe erfolgt gemal den
Anforderungen des Dokuments 07004 13 ,Lieferantenfreigabe fir die Qualifizierung und Freigabe von
Schmierstoffen — Getriebedle” in jeweils aktuellster Fassung.

HINWEIS: Ausgedruckte Dokumente beriicksichtigen nicht neue Anderungen! Daher finden Sie die aktuellste
Fassung dieses Dokumentes unter www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.

1.1. Erlauterungen zum Aufbau der Tabellen und Abkiirzungen

— Getriebetyp
Hinweis auf
Umgebungs- besondere
temperaturbereich Zulassungen
Viskositatsklasse
v
Produkt / Umgebungstemperatur / Otyp/ | 150, SAE = /B Mobil KLUBER @ 1
Product Environment Temperature oiType| NGl | B L ODRIVE 0 ! &Castrol F';{_f/”s oDI LUBRICATION Shell| sinopEC &P ToTaL
Standard 15| +80 5 | +80 A5 | +80 15| +80 15 | +80 5| +80 15| +80 15| +80
Z GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kiiberoil Shell Omala AP-SGO cartor £ 220
5 40 VG220 Base 220 E1/US1 BM 220 CLP 220 Plus XP 220 GEM 1-220 N 56220 220 arter
¢ )] L
Q SEW 070040313 SEW 070040313 __|SEW 070040013
R 5 20 +80 20 +80 20 +80 20 +80 20 +80 20 +80 20 +80 20 +80
- GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Wiiberoil Shell Omala AP-SGO
R,ﬁ -20 30 VG150 | Base 150 E1 /UST* BM 150 CLP 150 Plus XP 150 GEM 1-150 N SG 150 150 Carter EP 150
KES
HK.. SEW 070040313 SEW 070040313___|SEW 070040013
F. Standard 5 +80 15 +80 15 +80
Gearoil Renolin Mobilgear 600
15 40 VG220 | Base 220 E1/USY CLP 220 Plus XP 220
7]
2 SEW 070040313 SEW 070040313 __|SEW 070040013
a 20 +80 20 +80 20 80
@} © GearGil Renolin Mobilgear 600
aroil
-20 30 VeS| e st CLP 150 Plus XP 150
SEW 070040313 SEW070040313___|SEW 070040013

Die angegebenen Umgebungstemperaturen dienen als grobe Richtwerte fiir die Vorauswahl eines geeigneten
Schmierstoffes. Die exakte Temperaturuntergrenze oder -obergrenze fiir die Projektierung muss aus der Tabelle mit
dem jeweiligen Handelsnamen entnommen werden! Bitte beachten Sie bei der Projektierung, dass aufgrund der
steigenden Viskositat sich das Anlaufverhalten bei tiefen Temperaturen andern kann.
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Abkiirzungen:

Synthetischer Schmierstoff.

|:| Mineralischer Schmierstoff.

CLP

CLP PG

rPCF

CLP HC

E

4)

RWDR

PSS

SPC

Mineraldl.

Polyglykol (PG).

reduced Product Carbon Footprint

Synthetische Kohlenwasserstoffe — Polyalphaolefine (PAO).

Ol basierend auf Estern.

Schmierstoff geeignet fir ATEX Umgebung.

Schmierstoff fir die lebensmittelverarbeitende Industrie und Futtermittelindustrie. Ole sind von der

NSF H1 registriert und konform gemaR FDA 21 CFR § 178.3570.

Schmierstoffe mit leichter biologischer Abbaubarkeit fiir umweltsensible Bereiche
(> 60% nach OECD 301 oder gemafR Appendix A der EPA 2013 VGP).

Schmierstoffe mit besonders reduziertem CO2, Footprint (Cradle-to-gate) aus nachhaltigen
Rohstoffen.

Schneckengetriebe mit CLP-PG: Bitte Abstimmung mit SEW-EURODRIVE.
Fliel¥fett.

Umgebungstemperaturen von bis zu -40°C sind mit geeigneten MalRhahmen mdglich. Bitte
Abstimmung mit SEW-EURODRIVE.

Ole fur die lebensmittelverarbeitende Industrie kénnen nicht mit der Getriebeausfiihrung
"Langzeitlagerung" (Beimischung eines VCIl-Korrosionsschutzmittels) kombiniert werden.

Radialwellendichtring.

Radialwellendichtring der Bauform PSS (Premium Sine Seal).
Der Zusatz ,PSS* bei der Schmierstoffart signalisiert die Kompatibilitdt mit dem Dichtsystem.

Special product classification
Sicherheitsdatenblatt zur Produkteinstufung beachten — gesonderter Umgang erforderlich.
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1.2. Erlauterungen zu den einzelnen Schmierstoffen

/— Hersteller
Niedrigste Olsumpftemperatur Logo
in °C DARF IM BETRIEB
NICHT UNTERSCHRITTEN )
WERDEN! T~ 15 | +80 4+ | Héchste Olsumpftemperatur
in °C*
Handelsname — A¥eez0

Zulassungen Kap. 1.4/
SEWO070040313/ Hinweis | «———  Schmierstoffspezifischer

Hinweis

* Bei Uberschreitung wird die Lebensdauer deutlich reduziert. Die Schmierstoffwechselintervalle gemaR Kapitel 1.3
sind zu beachten.

1.3. Schmierstoff-Wechselintervalle

Fir Standardgetriebe zeigt das folgende Bild die Wechselintervalle fir normale Umgebungsbedingungen. Bei
Sonderkonstruktionen in erschwerten/aggressiven Umgebungsbedingungen wechseln Sie den Schmierstoff 6fter.
Achtung: Verlust der Schmierstoffeigenschaften durch Einflllen von falschem Schmierstoff kann zu Schadigungen
des Getriebes fuhren. Mischen sie keine synthetischen/mineralischen Schmierstoffe. Allgemein ist die Richtlinie
FVA 606 einzuhalten.

(11| 20000

10000

5000 —

[1] Betriebsstunden [6] GearOil Base by SEW-EURODRIVE

[2] Olbad-Dauertemperatur [71 GearOil Poly (H1) / GearFluid Poly (H1)
[3] CLP PG/CLP PG NSF H1 by SEW-EURODRIVE

[4] CLP HC/CLP HC NSF H1 [8] GearOil Synth (H1) by SEW-EURODRIVE
[6] CLP/E
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1.4. Schmierstoffvertraglichkeit mit Radialwellendichtringen

SEW07004__13: Besonders empfohlener Schmierstoff der SEW-EURODRIVE auch in Hinblick auf die
Vertraglichkeit mit freigegebenen Radialwellendichtringen. Der Schmierstoff Gbertrifft die Anforderungen nach Stand
der Technik hinsichtlich Elastomervertraglichkeit.

Zulassiger Temperatureinsatzbereich der RWDR

RWDR _ Zulassige
Werkstoffklasse | Olsumpftemperatur
NBR -40°C ... +80°C
FKM -25°C ... +115°C
FKM-PSS -25°C ... +115°C

Radialwellendichtringe kdnnen im Tieftemperaturbereich nur noch eingeschrankt einer Wellenauslenkung (z.B. durch
Querkraft) folgen. Es gilt insbesondere schwellenden und wechselnden radialen Verlagerungen der Welle zu
vermeiden bzw. zu begrenzen. Bei Bedarf Riicksprache mit SEW-EURODRIVE halten.

Einsatzeinschrédnkungen von Radialwellendichtringen mit dem spezifischen Schmierstoff werden in nachfolgender
Tabelle gekennzeichnet:

Werkstoff- Hersteller Werkstoff

klasse

1 NBR 1 | Freudenberg 72 NBR 902
2 Trelleborg 4NV11

S 1 Freudenber 1 75 FKM 585

N . 9 2 75 FKM 170055
2 Trelleborg 1 VCBVR
3 SKF 1 FKM 00934

Beispiel 1:

S$11 - Die SEW Freigabe erflllt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer 72 NBR 902 der
Fa. Freudenberg!

Beispiel 2:

82 - Die SEW Freigabe erfiillt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer FKM!
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2. Stirnradgetriebe (R..), Kegelradgetriebe (K.7), Flachgetriebe (F.7)
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE - FU/C‘.T'IS M b m I /" @ w
Product Environment Temperature Qil Type NLGI EURODRIVE L Castrol N o I LUBRICATION Shell SINOPEc TotalEnergies
Standard 15 | +80 A5 | +80 151 +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80
GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kliberoil Shell Omala AP-SGO Carter EP 220
-5 40 VG 220 Base 220 BM 220 CLP 220 Plus XP 220 GEM 1-220 N S2 GX Plus 220
i E1/US1/CN1/BR1 220
’ o, SEW 070040313 SEW 070040313 |SEW 070040013 SEW 070040313
R.. ) 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80
RES GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kitiberoil Shell Omala AP-SGO
K.7 -20 30 VG 150 Base 150 BM 150 CLP 150 Plus XP 150 GEM 1-150 N S2 GX Plus 150 Carter EP 150
KES E1/US1/CN1/BR1 150
F||=K7 SEW 070040313 SEW 070040313 [SEW 070040013 SEW 070040313
’ Standard 15 | +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80
GearOil Renolin Mobilgear 600 AP-SGO
’%,\ -15 40 VG 220 Base 220 CLP 220 Plus XP 220 220
I m E1/US1/CN1/BR1
g i SEW 070040313 SEW 070040313 |SEW 070040013 SEW 070040313
E 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80
o GearOil Renolin Mobilgear 600 AP-SGO
-20 30 VG 150 Base 150 CLP 150 Plus XP 150 150
E1/US1/CN1/BR1
SEW 070040313 SEW 070040313 |SEW 070040013 SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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Produkt / Umgebungstemperatur / Otyp/ | IS0, SAE & castrol Flﬁls Mob iI v ®Sh T - —
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE N/ LUBRICATION e TotalEnargies
Standard 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115
GearOil Optigear Synthetic Renolin Mobil Kliibersynth Shell Omala Carter SY 220
25 80 VG 220 Poly 220 E1/CN1 800/220 PG 220 Glygoyle 220 GH 6-220 S4 WE 220
& E SEW 070040313 SPC
a 30 | +115 30 [ +115
GearOil Kliibersynth
-30 70 VG 150 Poly 150 E1/CN1 GH 6-150
SEW 070040313
Standard 25 | +115 25 | +115
GearOil Kliibersynth
25 80 _ VG 220 Poly 220 E1/CN1 GH 6-220
g
@ o SEW 070040313
X & 30 [ 115 30 [ 115
] GearOil Kliibersynth
-30 70 © VG 150 Poly 150 E1/CN1 GH 6-150
R..
RES SEW 070040313
K.7 25 | +115
ﬁis Oy & GearFluid
- 25 80 o P9 VG 220 Poly 220 E1
F.7 o=
SEW 070040313
Standard 25 | +95 25 | +95
GearOil Kliibersynth
25 40 VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
ﬁ SEW 070040313 SPC
T 20 | +115 20 | +115
1" I GearOil Kliibersynth
-20 80 L VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
4
@ o SEW 070040313 SPC
o 30 | +80 30 | +80
o GearOil Kliibersynth
-30 30 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC
@ 25 | +95
25 % 0 8 :E w & GearFluid
g e 1 VG 220 Poly 220 H1 E1
o2 "=
" SEW 070040513

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / I1SO, SAE sz FU/C.—\HS M b u I /4 @s ¢
Product Environment Temperature Oil Type NLGI N/ o I LUBRICATION hel I

EURODRIVE TotalEnergies
Standard 30 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110
. Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth Shell Omala
25 60 VG 2207 GearOil CLP 220 SHC 630 GEM 4-220 N S4 GXV Plus e o2y
Synth 220 E1/US1 .
SEW 070040313
35 | +105 30 | +95 -30 | +100 -30 | +100 -30 | +100 30 | +95
. Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth Shell Omala
-30 50 VG 1509 Gearoil CLP 150 SHC 629 GEM 4-150 N S4GXVPplus | CarterSH1S0
Synth 150 E1/US1 e
[$)
I SEW 070040313
@ g 35 | +15 20 | +75 35 | +75
Renolin Unisyn Mobil Shell Omala
-35 20 VG 68 CLP 68 SHC 626 S4 GXV Plus
68
-40 | +50 40 | +50 -40 | +50
Renolin Unisyn Mobil A
-40 0 VG 32 oL32 SHC 624 DechisiSHiSZ
Standard 30 | +110 25 | +110
Mobil
GearOil
I 3
2 co 2 VG 220° | 5 nth 220 E1/US1 SHCles
@ % SEW 070040313
X I 35 | +105 30 | +100
o =
| . Mobil
-30 50 ® VG 150 ¥ Gearoil SHC 629

Synth 150 E1/US1
SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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. - Vi
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE - o
Product Environment Temperature Qil 1¥;pe NLGI EURODRIVE ‘L_ CGStro' FU\_,_C;’S LUBRICATION
Standard 20 | +110 15 | +100 15 | +100 15 | +100 15 | +105
GearOil Cassida Optileb Cassida Kliiberoil
-15 40 VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460 4 UH1-460 N
E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
30 | +90 25 | +80 25 | +80 25 | +80 25 | +80
GearOil Cassida Optileb Cassida Kluberoil
25 30 Sl VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220 4 UH1-220 N
@ T E1/US1
2 SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
" 0 35| +50 40 | +50 35 | +50 35 | +50
o Cassida Optileb Cassida Kliiberoil
-35 0 3 VG 68 Fluid HF 68 HY 68 Fluid HF 68 4 UH1-68 N
SPC SPC
40 | +30 40 | +30 40 | +30 40 | +30
Cassida Optileb Cassida KliiberSummit
R.. -40 -10 VG 32 Fluid HF 32 HY 32 Fluid HF 32 HySyn FG 32
RES
K..7 SPC SPC
KES Standard _ 20 | +110 15 [ +100 15| +100 -15 | +100
HK.. “ GearOil Cassida Optileb Cassida
F.7 -15 40 3 VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460
< E1/US1
@ E SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
2 30 | +90 25 | +80 25 | +80 25 | +80
‘II %) GearOil Cassida Optileb Cassida
25 30 i VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220
= E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
Standard 15 | +95
Plantogear
15 50 @ VG 460 460'S
w S2
20 | +85 20 | +85
Plantogear Kliberbio
-20 40 VG 320 3208 EG 2-320
S2 S2

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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SEW-Antriebe der Baureihen
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z..
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

2.1. Weitere freigegebene Schmierstoffe

Die nachfolgend gelisteten Schmierstoffe erfiillen die SEW Anforderungen nach SEW Spezifikation SEW07004__ 13 fir den Einsatz in Stirnradgetrieben (R..), Kegelradgetrieben
(K.7) und Flachgetrieben (F..) inklusive PSS Zulassung, sind jedoch nicht als Erstflllung ab Werk verfuigbar.

Die maximal zuléssigen Olbadtemperaturen dirfen nicht Giberschritten werden.
Das Viskositats-Temperaturverhalten kann in Abhangigkeit vom gewahlten Schmierstoffprodukt stark variieren. Wahrend des Betriebes der o.g. Getriebe darf die minimale
Betriebsviskositat von 25 mm?/s nicht unterschritten sowie die maximale Betriebsviskositat von 40.000 mm?/s nicht tiberschritten werden.

Oltyp Hersteller - Produktname Viskositat

CLP (mineralisch)

Max. Olbadtemperatur 80°C

CLP-HC (synthetisch auf Polyalphaolefin Basis) Chevron / Texaco / Caltex — Meropa EliteSyn XM VG150 — VG680

Max. Olbadtemperatur 100°C (kurzzeitig 110°C) Hindustan Petroleum Corporation Limited — Parthan SL VG220 - VG460
Kliber Lubrication — Klibersynth MEG-4 VG150 — VG680
Petro-Canada Enduratex Synthetic EP VG150 - VG1000
Petro-China Lubricant Company — KunLun KPM/S Synthetic Heavy-duty Industrial Gear Oil VG150 — VG680
Sinopec — AP-S Industrial Gear QOil VG150 — VG680

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



01751 30 04
63085461.30

Lieferantenfreigabe
EURODRIVE

SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 12/34
R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT.TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
3. Flachgetriebe (F0.)
. I
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE e Castro, A~ M b .I w
i . FUCHS
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE Sy o I LUBRICATION @Shell SINOPEC TotalEnergies
Standard 15 | +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80 15 |  +80 15 | +80 15 | +80 15 | +80
GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kliiberoil Shell Omala AP-SGO Carter EP 220
-15 40 VG 220 Base 220 BM 220 CLP 220 Plus XP 220 GEM 1-220 N S2 GX Plus 220
E1/US1/CN1/BR1 220
F02-FO3 o SEW 070040313 SEW 070040313 [SEW 070040013 SEW 070040313
— o 20 | +80 20 [ +80 20 [ +80 20 | +80 20 | +80 20 | +80 20 [ +80 20 [ +80
bﬁ GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kliiberoil Shell Omala AP-SGO Carter EP 150
O -20 30 VG 150 Base 150 BM 150 CLP 150 Plus XP 150 GEM 1-150 N $2 GX Plus 150 arter
@ | E1/US1/CN1/BR1 150
B SEW 070040313 SEW 070040313 |SEW 070040013 SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

g i = 4 _—
Produkt / Umgebungstemperatur / Oityp / 1SO, SAE = — @
_ : & castrol |  FicHs (0] o] Shell] ...
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE N LUBRICATION 9
Standard 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115 25 | +115
GearOil Optigear Synthetic Renolin Mobil Klibersynth Shell Omala Carter SY 220
25 80 VG 220 Poly 220 E1/CN1 800/220 PG 220 Glygoyle 220 GH 6-220 S4 WE 220
o
o SEW 070040313 SPC
r 30| +115 30| +115
© GearOil Kliibersynth
-30 70 VG 150 Poly 150 E1/CN1 GH 6-150
SEW 070040313
25 | +115
g w GearFluid
25 80 o VG 220 Poly 220 E1
d -
Fo02-F03 SEW 070040313
A Standard 25 | +95 25 | +95
\l GearOil Kliibersynth
'@ | 25 40 VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
SEW 070040313 SPC
f 20 | +115 20 | +115
“ 7} GearOil Kiibersynth
20 80 o VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
o
g SEW 070040313 SPC
30 [ +80 30 | +80
GearOil Kliibersynth
-30 30 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

4. Flachgetriebe (FL.9)

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE 4
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE | LUBRICATION
Standard 25 | +100 25 | +100
GearOil Kliibersynth
-25 60 VG 220 Poly 220 E1/CN1 GH 6-220
SEW 070040313
§ 20 | +115 20 | #1115
o GearOil Kliibersynth
-20 80 o VG 460 Poly 460 E1/CN1 GH 6-460
o
3 SEW 070040313
30 | +85 30 | +85
GearOil Klibersynth
-30 40 VG 150 Poly 150 E1/CN1 GH 6-150
FL.9 SEW 070040313
= Standard 25 | +80 25 | +80
e GearOil Kliibersynth
-25 40 VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
7
o SEW 070040313 SPC
g 20 | +110 20 | +110
I GearOil Kliibersynth
-20 70 5 VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
z
'" b SEW 070040313 SPC
o 30 | +65 30 | +65
o GearOil Kliibersynth
-30 20 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

5. Kegelradgetriebe (K.9)

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE SEw M b'l ”
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE o I LUBRICATION
Standard 20 | +95 20 | +95
GearOil Kliubersynth
-20 60 VG 460 Poly 460 E1/CN1 GH 6-460
SEW 070040313
15 | +115
Klibersynth
-15 80 & VG 680 GH 6-680
7]
o
o
o 25 | +70 25 | +70
] GearOil Kitbersynth
-25 40 @ & VG 220 Poly 220 E1/CN1 GH 6-220
SEW 070040313
30 | +60 -30 | +60
GearOil Kliibersynth
-30 30 VG 150 Poly 150 E1/CN1 GH 6-150
SEW 070040313
-40 | +45
i Mobil Synthetic
-
) o SAE 75W90 X
40 0 T (~VG 100) Gear Oil 75 W90
<
-25 +70
) l, 2 i & GearFluid
-25 & o 2 VG 220 Poly 220 E1
g ce
SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT.TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE y
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE LUBRICATION
Standard 20 | +95 20 | +95
GearOil Kliibersynth
-20 60 VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
SEW 070040313 SPC
_ 15 | +115
* Kliibersynth
-15 80 o VG 680 UH1 6-680
E SPC
2 25 | +70 25 | +70
@ 0] GearOil Kliibersynth
-25 40 > VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
o
" SEW 070040313
30 | +60 30 | +60
GearOil Kliibersynth
-30 30 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC
@ 25 | +70
o GearFluid
o w on
-25 40 1@, o ; g 2 VG 220 Poly 220 H1 E1
o =
" SEW 070040513

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

6. Schneckengetriebe (S.., HS..)

SEW 070040313

SEW 070040313

SEW 070040313

SEW 070040313

& e m 7"
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE i~ e m
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURGDRIVE & Castrol FU\_-C/HS Mo b I I L UBRIEATION SINOPEC terares
Standard 0 | +80 0 | +80 0 | +80 0 | +80 0 | +80 0 | +80 0 | +80
GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kliiberoil AP-SGO Carter EP 680
0 40 VG 680 Base 680 S BM 680 CLP 680 Plus XP 680 GEM 1-680 N 680
E1/BR1
o SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313
o 20 | +65 20 |  +65 20 | +65 20 | +65 20 | +65 20 | +65 20 | +65
GearOil Optigear Renolin Mobilgear 600 Kliberoil AP-SGO Carter EP 150
-20 25 VG 150 Base 150 BM 150 CLP 150 Plus XP 150 GEM 1-150 N 150
E1/US1/CN1/BR1
S.. SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313
HS.. Standard 0 | +80 0 | +80 0 | +80 0| +80
GearOil Renolin Mobilgear 600 AP-SGO
0 40 VG 680 Base 680 S CLP 680 Plus XP 680 680
m E1/BR1
4 SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313 SEW 070040313
g 20 |  +65 20 | +65 20 | +65 20 | +65
o GearOil Renolin Mobilgear 600 AP-SGO
-20 25 VG 150 Base 150 CLP 150 Plus XP 150 150
E1/US1/CN1/BR1

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
. N n Vi [
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE (S M b I
Product Environment Temperature Oil Type NLGI LCC'StrO, FU\.-_C/”S o I LUBRICATION @Shell TotalEnergies
Standard 20 | +115
Klibersynth
-20 80 VG 460 GH 6-460
@ _ 25 | 490 25 | +95 25 | +100 25 | +100 25 | +90 25 | +90
1-, Optigear Synthetic Renolin Mobil Kliubersynth Shell Omala
25 60 o VG 220 800/220 PG 220 Glygoyle 220 GH 6-220 S4 WE 220 CanterSg220
)
SPC
30 | +85
Klubersynth
-30 40 VG 150 GH 6-150
s..
HS.. Standard 20 | +115
Kliibersynth
20 80 VG 460 GH 6-460
@ @ 25 | +100
% Kliibersynth
25 60 ® VG 220 GH 6-220
o
-
o
30 | +85
Klibersynth
-30 40 VG 150 GH 6-150

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S$.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD 14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp/ | 150, SAE #
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE LUBRICATION
Standard 20 | +110 20 | +110
GearOil Klubersynth
-20 70 VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
7y
2 SEW 070040313 SPC
s 25 | +80 25 | +80
= GearOil Kliibersynth
-25 40 @ o VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
(2]
4
s.. " o SEW 070040313 SPC
HS.. o 30 | +65 30 | +65
E') GearOil Klubersynth
-30 20 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC
@ - 25 | +80
(O = GearFluid
o«
25 40 ;@; % ; g E VG 220 Poly 220 H1 E1
" = SEW 070040513

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe 01 751 30 04

63085461.30 EURODRIVE
SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 20/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE FLI/C':;IS M o b i I # m
Product Environment Temperature Qil Type NLGI EURODRIVE N/ LUBRICATION TotaiEnergies
Standard 20 | +110 15 | +100 20 | +105 15 | +105 15 | +105
GearOil Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth
-15 60 VG 460 Synth 460 CLP 460 SHC 634 GEM 4-460 N CansStilioe
E1/US1
SEW 070040313
35 | +75 30 | +70 30 | +75 30 | +70 30 | +70
GearOil Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth
-30 30 VG 150 ¥ Synth 150 CLP 150 SHC 629 GEM 4-150 N e )
o E1/US1
@ I SEW 070040313
X g 35 | +50 40 | +55
Renolin Unisyn Mobil
-35 20 VG 68 CLP 68 SHC 626
S..
HS.. 40 | +30 -40 [ +30 40 | +30
Renolin Unisyn Mobil .
-40 0 VG 32 oL32 SHC 624 PEEIDER]R
Standard 20 | +110 20 | +105
GearOil Mobil
15 60 —~ VG 460 Synth 460 SHC 634
§ E1/US1
= SEW 070040313
& ¢
I 35 | +75 30 | +75
% GearOil Mobil
-30 30 ® VG 1502 Synth 150 SHC 629
E1/US1
SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE (Y Fll/.as "
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURGDRIVE L Castrol N/ LUBRICATION
Standard 20 | +95 15 | +85 15 | +90 15 | 485 15 | +90
GearOil Cassida Optileb Cassida Kliberoil
-15 40 VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460 4 UH1-460 N
E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
30 | +75 25 | +70 25 | +70 25 | +70 25 | +70
_ GearOil Cassida Optileb Cassida Kliberoil
-25 30 < VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220 4 UH1-220 N
T E1/US1
@ 2 SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
) 35 | +40 40 | +40 35 | +40 35 | +40
o Cassida Optileb Cassida Kliiberoil
-35 0 o VG 68 Fluid HF 68 HY 68 Fluid HF 68 4 UH1-68 N
SPC SPC
40 | +25 40 | +20 40 | +25 40 | +25
Cassida Optileb Cassida KliiberSummit
-40 -10 VG 32 Fluid HF 32 HY 32 Fluid HF 32 HySyn FG 32
S.. SPC SPC
HS.. Standard _ 20 | +95 15 | +85 15 | +90 15 | +85
o GearOil Cassida Optileb Cassida
-15 40 a VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460
@ S E1/US1
E SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
@ 30 | +75 25 | +75 25 | +70 25 | +75
‘II o GearOil Cassida Optileb Cassida
-25 30 y VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220
= E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
Standard 15 | +95
Plantogear
-5 50 Ex VG 460 460 S
52
w
20 | +85 20 | +85
Plantogear Kluberbio
20 40 VG 320 3208 EG 2-320
S2 S2

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
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Lieferantenfreigabe

SEW-Antriebe der Baureihen
R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

7. Schneckengetriebe (S.7p)

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / IS0, SAE
Product Environment Temperature Qil Type NLGI EURODRIVE

Standard 20 | +115
GearOil

-20 80 VG 460 Poly 460
E1/CN1
SEW 070040313
25 | +100
GearOil
VG 220 Poly 220 E1
E1/CN1
SEW 070040313
30 | +85
GearOil
-30 40 VG 150 Poly 150 E1
E1/CN1
SEW 070040313
25 | +100
GearFluid
VG 220 Poly 220 E1

-25 60 @

CLP PG (PSS)

-25 60

CLP PG
rPCF
(PSS)

SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe 01 751 30 04
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SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 23/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

8. Spiroplangetriebe (W.0, HW.0, W.9HG)

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE SEw M °b H I "
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE I [ UBRICATION
Standard 20 | +115
8 & GearOil
-20 60 @ o & VG 460 Poly 460 W E1
3}
SEW 070040313
_ 20 | +115 20 | +115
g GearOil Kliibersynth
-20 60 [ VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
<
@ = SEW 070040313 SPC
" (] 30 | 65 30 | +65
® GearOil Kliibersynth
< -30 20 : VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
-
k 3}
SEW 070040313 SPC
40 | +65
n 1 -
9 Mobil Synthetic
I} SAE 75W90 °
-40 10 @ E (~VG 100) Gear Oil 75 W90

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe 01 751 30 04
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SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 24/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

9. Spiroplangetriebe (W02-03)

I
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / I1SO, SAE
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE | LUBRICATION
Standard 20 | +115 |
g @ GearOil
-20 60 o & VG 460 Poly 460 W E1
gz
SEW 070040313
20 | +115 20 | +115
GearOil Klibersynth
-20 60 VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
e 2 SEW 070040313 SPC
Standard & 25 | +80 25 | +80
—~ I GearOil Klibersynth
] 25 40 L VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
& i SEW 070040313 SPC
o 30 | 65 30 | +65
© GearOil Kliibersynth
-30 20 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe 01 751 30 04
63085461.30 EURODRIVE

SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 25/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

10. Spiroplangetriebe (W.9)

y/l

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / I1SO, SAE SEw M b .I
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE ° I LUBRICATION
Standard 25 | +100 25 | +100
GearOil Klibersynth
25 60 VG 220 Poly 220 GH 6-220
E1/CN1
SEW 070040313
g 20 | +15 20 | +115
a GearOil Kliibersynth
-20 80 @ © VG 460 Poly 460 GH 6-460
o E1/CN1
o SEW 070040313
30 | +85 30 | +85
GearOil Kliibersynth
-30 40 VG 150 Poly 150 GH 6-150
E1/CN1
SEW 070040313
40 | +65
9 Mobil Synthetic
-40 10 g 5:5(:51‘3’;0 Gear Oil 75 W90
<
25 | +100
W.9 2 w & GearFluid
WES.9 25 60 a Qo VG 220 Poly 220 E1
J5e
o
SEW 070040313
< Standard 25 | +80 25 | +80
GearOil Kliibersynth
25 40 VG 220 Poly 220 H1 E1 UH1 6-220
§ SEW 070040313 SPC
Py 20 | +110 20 | +110
I GearOil Kliibersynth
-20 70 Ex) § VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
" o SEW 070040313 SPC
o 30 | +65 30 | +65
o GearOil Kliibersynth
30 20 VG 150 Poly 150 H1 E1 UH1 6-150
SEW 070040313 SPC
@ 25 +80
O L~ GearFluid
25 40 0 o I § & VG 220 Poly 220 H1 E1
\n‘ d % =0
“ SEW 070040513

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe 01 751 30 04
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SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 26/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

11. PxG-Getriebe
Produkt / Oltyp / 1SO, SAE
Product Oil Type NLGI EURODRIVE
45 | +90
& GearOil
o & VG 220 Poly 220
-
o~ E1/CN1
SEW 070040313
5 | +90
258 | vom | rayume
% o g VG 220 oly

SEW 070040313

w & 415 | +90

= @ GearOil

w= VG 220 Poly 220 H1 E1
S

5T

o SEW 070040313

A 15 | +90
(G = GearFluid
o T uw
e 6 VG 220 Poly 220 H1 E1
J5Ta
oz

SEW 070040513
20 |  +90

2 @ GearOil

o & VG 150 Poly 150

o= E1/CN1

SEW 070040313
w -20 +90
2 o l -
% GearOil
PxG “ g = VG 150 Poly 150 H1 E1
P6.G o s
&) SEW 070040313
15 | +90
Grease
o NLGI 2 HL2 E1
0
©
2
S
= 45 | +90
E Grease
NLGI 2 HL2 H1 E1

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!
Konfigurierbarer Schmierstoff ist abhangig von der Getriebe-Performanceklasse. Nicht alle gelisteten Schmierstoffe sind in allen Performanceklassen verfiigbar!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 27/34
R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

12. PS.F-Getriebe
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE M b'l #
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE o I LUBRICATION
Standard 25 | +100 25 | +100
2 & GearOil Kliibersynth
25 80 @ o @ VG 220 Poly 220 GH 6-220
o= E1/CN1
SEW 070040313
@ 25 | +100
2 % 0 g 3 @ GearFluid
- | 28 @ VG 220 Poly 220 E1
PS.F ] 0T
A SEW 070040313
_ 20 | +100 20 | +100
@ 0 = & GearOil Kliibersynth
20 80 |“ o @ VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
58
SEW 070040313 SPC
40 | +50
Q Mobil
a VG 32 SHC 624
o

-40 0 @

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

13.PS.C-Getriebe

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE SEw Mobil
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE
Standard 15 |  +80 15 | +80
o GearOil Mobilgear 600
-15 40 d VG 220 Base 220 XP 220
E1/US1/CN1/BR1
SEW 070040313 SEW 070040013
40 | +50
g Mobil
-40 0 o VG 32 SHC 624
Ps.C o
&2 20 | +80
=N Mobilux
4 -20 40 ° NLGI 00 ? EP 004
(5]
= 20 | +80
K Grease
-20 40 " NLGI 2 HL 2 H1 E1

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

14. BS.F-Getriebe
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE L
Product Environment Temperature Oil T NLGI
roduc p il Type EURODRIVE LUBRICATION
Standard 25 | +100 25 | +100
8 & GearOil Kliibersynth
.25 60 E| o3 VG 220 Poly 220 E1 GH 6-220
iy
o~ E1/CN1
SEW 070040313
BS.F @ 25 | +100
25 60 o 9_ 3 :‘g VG 220 PGTarZFZI: iI(Ei1
& 32t i
SEW 070040313
_ 20 | +100 20 | +100
@ o s & GearOil Kliibersynth
-20 60 o E 7 VG 460 Poly 460 H1 E1 UH1 6-460
IEEE
z
SEW 070040313 SPC

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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EGT-TD 14.11.2025

SEW-Antriebe der Baureihen

R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z..
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

15. MGF-Getriebe (MGF..-B, MGF..-C, MGF..-DSM, MGF../PG)

N VN ]
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / I1SO, SAE (3 FUCHS M b I
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE L Castrol — o I
Standard 30 | +110 25 | +110
Mobil
GearOil
E — VG 220
25 G @ Synth 220 E1/US1 SHCIES0
%‘ SEW 070040313
I 35 | +105 -30 | +100
&5 Mobil
3 GearOil
. (8]
30 50 VG 150 Synth 150 E1/US1 SHC 629
SEW 070040313
40 | +75
Q Mobil
-40 20 o VG 68 SHC 626
(3
Standard _ 20 | +110 15 [ +100 15 [ +100 15 [ +100
i GearOil Cassida Optileb Cassida
MGF..-C 15 40 o VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460
= E1/US1
E SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
z -30 | +90 25 |  +80 25 | +80 25 | +80
%) GearOil Cassida Optileb Cassida
| 25 30 “ f VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220
= E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
_ 35 | +50 -40 | +50 35 | +50
g - Cassida Optileb Cassida
35 10 P VG 68 Fluid HF 68 HY 68 Fluid HF 68
o9
4
SPC
25 | +100
g w @ GearFluid
25 60 08P VG 220 Poly 220 E1
a-%
SEW 070040313

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



Lieferantenfreigabe

SEW-Antriebe der Baureihen

01751 30 04
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R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ W0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z..

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

EURODRIVE
DE  Seite 31/34
EGT-TD  14.11.2025

SEW 070040313-SPC

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE e Castrol F@s Mob iI I @sr‘e" -]
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE N/ LUBRICATION TotciEnergies
Standard 30 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110 25 | +110
GearOil Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth Shell Omala Carter SH 220
25 60 VG220 | Synth 220 E1/US1 CLP 220 SHC 630 GEM 4-220 N S4 GXV Plus
o 220
T SEW 070040313
?'_; 35 | +105 30 | +95 -30 | +100 30 | +100 30 | +100 30 | +95
GearOil Renolin Unisyn Mobil Kliibersynth Shell Omala Carter SH 150
-30 50 VG 150 Synth 150 E1/US1 CLP 150 SHC 629 GEM 4-150 N S4 GXV Plus
150
SEW 070040313
Standard -30 [ +110 25 | +110
GearOil Mobil
25 60 & VG 220 | Synth 220 E1/US1 SHC 630
2
o SEW 070040313
I 35 | +105 -30 | +100
9 GearOil Mobil
-30 50 ® VG 150 Synth 150 E1/US1 SHC 629
MGF..-B SEW 070040313
MGF..-DSM Standard 20 | +110 15 | +100 15 | +100 15 | +100 15 | +105
GearOil Cassida Optileb Cassida Kliiberoil
-15 40 Z VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460 4 UH1-460 N
= E1/US1
“ @ SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
o 30 | +90 25 | +80 25 | +80 25 | +80 25 | +80
o GearOil Cassida Optileb Cassida Kliiberoil
25 30 3 VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220 4 UH1-220 N
E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC SPC
Standard 20 | +110 15 | +100 15 | +100 15 | +100
g GearOil Cassida Optileb Cassida
-15 40 3 VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460
S E1/US1
= SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
“ ] -30 | +90 25 | +80 25 | +80 25 | +80
[%) GearOil Cassida Optileb Cassida
25 30 f VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220
z E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
25 | +100
25 60 2 ] Q VG 220 PGfa;T; I:1
%ag =y
a-<

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG + 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de « Fiir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved « Tous droits de modification réservés
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SEW-Antriebe der Baureihen
R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z..

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

01751 30 04
63085461.30

EURODRIVE
DE  Seite 32/34
EGT-TD 14.11.2025

SEW 070040313

» o~ m
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE Y
Product Environment Temperature Oil Type NLGI EURODRIVE ‘L_ Castrol FU\-g-IS Mo b I I
Standard 30 | +110 25 | +110
GearOil Mobil
25 60 & VG 220 | Synth 220 E1/US1 SHC 630
[
% SEW 070040313
I 35 | +105 -30 | +100
[ GearOil Mobil
-30 50 © VG 150 | Synth 150 E1/US1 SHC 629
M?: (';"B SEW 070040313
Standard _ 20 [ +110 15 | +100 15 | +100 15 [ +100
MGE % GearOil Cassida Optileb Cassida
-15 40 3 VG 460 Synth 460 H1 Fluid GL 460 GT 460 Fluid GL 460
DSM /PG < E1/USA
i SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
MGF..-C “ g 30 | +90 25 | +80 25 | +80 25 | +80
PG o GearOil Cassida Optileb Cassida
25 30 f VG 220 Synth 220 H1 Fluid GL 220 GT 220 Fluid GL 220
= E1/US1
SEW 070040313-SPC SEW 070040313-SPC
25 | +100
fua GearFluid
25 60 o Qo VG 220 Poly 220 E1
Rl

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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SEW-Antriebe der Baureihen
R../ K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025

Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

16. Hubwerkantriebe (G.7)

i
Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / ISO, SAE
Product Environment Temperature Oil Type NLGI LUBRICATION
Standard 45 | +115
8 @ Kliibersynth
-15 40 o 0 VG680 GH 6-680
ae

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés
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SEW-Antriebe der Baureihen DE  Seite 34/34
R../K.7/ F.7/ FO./ FL.9/ K.9/ S../ HS../ S.7p/ W.0/ HW.0/ W.9HG/ WO0./ W.9/ PxG/ PS.F/ PS.C/ BS.F/ MGF/ G.7/ Z.. EGT-TD  14.11.2025
Schmierstofffreigaben - aktuellste Fassung unter: www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

17. Zykloidgetriebe (Z..)

Produkt / Umgebungstemperatur / Oltyp / 1SO, SAE FU/C-:l-\IS
Product Environment Temperature Qil Type NLGI 4
Standard @ 10 | 60
g Cassida
-0 40 " 0 VG 150 Fluid GL 150
o
-l
ZN.. 2
ZE.. -10 _| _60
7P g VigoOil
) - SB150
zc 10 40 o VG 150
o
Standard o 10 | 60
o RV Grease
-10 40 [5) NLGI 00 LB00
e
[T
'S

ACHTUNG: Die thermischen Einsatzgrenzen der Radialwellendichtringwerkstoffe (Kapitel 1.4) miissen zusatzlich beriicksichtigt werden!

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG « 76642 Bruchsal/Germany Tel (+49 7251) 75-0 « Fax (+49 7251) 75-1970 http://www.sew.de ¢ Fir diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor « Copyright reserved * Tous droits de modification réservés



